SOLUTIONS NTN-SNR ' NTN. BNR,
KITS ROULEMENTS ETANCHES
POUR CONVOYEURS ...

CARRIERES, MINES & CIMENTERIES | @ & @ With You

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :
e Durée de vie accrue du roulement

e Colits de maintenance réduits

e Réduction de I'impact environnemental

e |nterchangeabilité avec le roulement standard ouvert

- OPTEZ POUR LE TOUT EN 1

Bénéfices des kits

— e Pas d’erreur sur le choix des composants
cREEs POU Simplicité de commande et de stoi):kage
= e Simplici
LA PRODUCTIVITE,

(1 seule référence a gérer au lieu de 3)

LA PERFORMANCE ET
LA FIABILITE DANS
LES ENVIRONNEMENTS
AGRESSIFS

e Aucun oubli au moment du montage
e Kit de montage pour palier fixe ou libre (2 en 1)*

* Montage sur palier fonte standard (type SNC NTN-SNR)
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KITI0X22208EAKW33EE | 35 | 80 | 28 1,2 116 105 | 0,27 | 247 | 3,67 | 241 | 2300 1 3 54 | 25 | 11| 58 | 46 | 13 | 6 | 25 | 739 1
KIT10X22209EAKW33EE 40 85 28 12,7 121 113 0,26 | 2,64 | 3,93 | 2,68 | 2100 1 3 58 | 25 1,1 65 39 13 6 2,5 78,7 1
KITI0X22210EAKW33EE | 45 | 90 | 28 145 130 124 | 024 | 284 | 423 | 278 | 2000 11 3 58 | 25 | 11| 70 | 42 | 14 | 6 | 25 | 83 1
KIT10X22211EAKW33EE 50 100 31 18 155 148 023 |29 | 44 | 289 | 1800 1,4 3 6,4 3 1,5 75 45 14 7 3 93,9 1,5
KITI0X22212EAKW33EE | 55 | 110 | 34 22,1 187 181 | 024 | 284 | 423 | 278 | 1600 18 3 69 | 3 |15 | 8 | 47 | 14 | 7 | 3 | 1025 1,5
KIT10X22213EAKW33EE 60 120 38 25,2 226 224 024 | 2,79 | 415 | 2,73 1500 2,5 3 7,8 3,5 1,5 85 65 15 7 3 116,4 1,5
KIT10X22214EAKW33EE 60 125 38 28,8 235 240 0,22 | 3,01 | 448 | 2,94 1400 2,6 3 74 3,5 1,5 92 52 15 8 3,5 17,1 1,5
KIT10X22215EAKW33EE 65 130 38 30,3 224 249 0,22 | 3,14 | 4,67 | 3,07 | 1300 2,9 3 74 3,5 1,5 98 55 16 8 3,5 121,6 1,5
KIT10X22216EAKW33EE 70 140 40 34,5 278 287 0,22 | 3,14 | 4,67 | 3,07 1200 3,5 3 79 3,5 2 105 59 18 8 3,5 131,5
KIT10X22217EAKW33EE 75 150 44 38,8 324 330 0,22 | 3,07 | 457 | 3 1200 42 3 79 3,5 2 110 63 19 8 3,5 140,8 2
KIT10X22218EAKW33EE 80 160 48 43,3 384 398 023 | 29 | 431 | 2,83 1000 53 3 10 45 2 120 18 19 10 4 149 2
KIT10X22219EAKW33EE 85 170 51 47,9 416 417 023 |29 | 44 | 289 | 1100 6,3 3 99 | 45 | 21 | 125 | 90 20 10 4 158 2
KIT10X22220EAKW33EE 90 180 55 53 472 495 0,24 | 2,84 | 423 | 2,78 1000 7,5 3 11 5 2,1 130 97 21 10 4 168 2
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