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STANDARDOWE £OZYSKA %0
KULKOWE JEDNORZEDOWE R,
PROSTOTA WYMAGA NAJWYZSZEJ JAKOSCI

Wstuchujac sie w potrzeby rynku, wiemy jak wazna jest cichoS¢ pracy tozyska.
Dlatego NTN wprowadzit nowy luz wewnetrzny CM dla nastepujacych typow tozysk:

LOZYSKA
OTWARTE

LOZYSKA |
KRYTE
BLASZKAMI (Z2)

LOZYSKA Z
USZCZELNIENIEM
DWUWARGOWYM (LLU)

LOZYSKA Z USZCZELNIENIEM
BEZSTYKOWYM (LLB)

249 TYPO-NUMEROW, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ NTN, Z LUZEM CM

GAMA PRODUKTOW
SUFFIX KOD SREDNICY WEW
SERIE 6000 00|01 |02|03|04|05|06|07|08|09|10|11 |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21 |22|24|26|28|30|32
Otwarte 60XXCM
Kryte 60xxZZCM/5K

Uszczlenienie stykowe 60xxLLUCM/5K
Uszczelnienie bezstykowe | B60XxLLBCM/5K

SERIE 6200 |00|01 |02|03|04|05|06|07|08|09|10|11 |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21 |22|24|26|28|30|32
Otwarte 62xxCM

Kryte 62xxZZCM/5K

Uszczlenienie stykowe 62xxLLUCIM/5K

Uszczelnienie bezstykowe | 62xxLLBCM/5K

SERIE 6300 |00|01 |02|03|04|05|06|07|08|09|10|11 |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21 |22|24|26|28|30|32

Otwarte 63xxCM

Kryte 63xxZZCN/5K
Uszczlenienie stykowe 63xxLLUCM/5K
Uszczelnienie bezstykowe | 63xxLLBCM/5K

Poprzednie oznaczenie: 60xxLLU/5K > nowe oznaczenie: 60xxLLUCVI/5K
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CICHA

Dzieki zawezonemu luzowi CM redukujacemu drgania,

;;40/7 P RACA NTN obnizyt poziom hatasu fozysk dwukrotnie.
Komlfort cichej pracy jest zagwarantowany

\ przez 100% kontrole jakosci.

I ]
@
ZAWEZONY 100% KONTROLI POZIOM HALASU
LUZ WEWNETRZNY JAKOSCI DWUKROTNIE OBNIZONY

LATWE - _
DO WDROZEN A vz CM zastepuiacy luz CN, nie ma zadnego wplywu na monta

Oba luzy sa zgodne ze standardami ISO i sg zamienne:

@ Identyczne parametry montazu
@ Bez dodatkowych wymagan
@ Niezmienione noénosci

LUZY SREDNICA WEWNETRZNA

LUZ NORMALNY NOWY LUZ WEWNETRZNY
W MIKORNACH W MIKRONACH

SREDNICA WEW.
DLA SERII
60, 62 163

00 2do13 4 do 11

od 01 do 03 wigcznie 3do 18 4do 11

od 04 do 06 wigcznie 5do 20 5do 12

od 07 do 08 wigcznie 6do 20 9do 17

od 09 do 10 wigcznie 6do23 9do 17

od 11 do 13 wigcznie 8do28 12do 22

od 14 do 16 wigcznie 10do 30 12do 22

od 17 do 20 wigcznie 12 do 36 18 do 30

od 21 do 24 wiacznie 15 do 41 18 do 30

od 26 do 28 wigcznie 18 do 48 24 do 38

od 30 do 32 wigcznie 18 do 53 24 do 38
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DELEKTUJ SIE

Niniejszy dokument jest wytaczna wtasnoscig NTN-SNR ROULEMENTS. Wszelkie catkowite lub czesciowe powielanie

niniejszej instrukcji bez uprzedniej zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest surowo zabronione. Kazdy, kto naruszy warunki

niniejszego paragrafu, moze spodziewac sig konsekwencji prawnych.

NTN-SNR nie ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek btedy Iub przeoczenia, kiére moga pojawi¢ sig w niniejszym
pomimo $ci podczas jego sf lia. Ze wzgledu na nasza polityke oparta na ciagtym badaniu i

rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w czesci lub we wszystkich produktach zamieszczonych w tym

dokumencie, bez koniecznosci informowania czytelnikow niniejszego dokumentu.
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