
Nueva gama de kits  
de fuelles universales 
La gama de kits de fuelles universales cubre más del 50% 
del parque europeo. Es una alternativa a la gama estándar.

Características específicas: 
•  Los fuelles están fabricados en nitrilo,  

más flexible que el estándar. 

•  Abrazaderas adaptables para kits listos 
para montar, que cubren numerosas 
aplicaciones. 

•  La gama de kits de fuelles universales cubre 
más de 100 marcas del parque europeo.

Vehículos cubiertos 
Todos los tipos de vehículos utilitarios y comerciales. 

Principales marcas cubiertas:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Daf, DS, Fiat, 
Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jeep, Kia, Lada, Land Rover, Man, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Renault Trucks, Seat, 
Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen...

Características técnicas:  
Material del fuelle: nitrilo, compuesto de caucho natural; material flexible y de gran 
rendimiento que permite un montaje fácil y eficaz. La flexibilidad del fuelle permite 
cubrir diversos diámetros permitiendo así, cubrir un gran número de aplicaciones.

Características específicas de los componentes: fuelles flexibles y versátiles, 
abrazaderas adaptables grandes y pequeñas, grasa universal. 

El kit contiene: 12 fuelles (grandes y pequeños) y 12 sobres de grasa universal 
Material: nitrilo
Dimensiones: diámetro pequeño 20.5 mm  - diámetro grande 77 mm - 132 mm altura
Referencias: VKJP 01000, VKJP 01000 S
Beneficios del kit:

•  El kit OBK10.003 cubre las mismas aplicaciones que el kit de fuelle 
universal OBK 10.001 pero incluye 12 kits en 1 super kit. 

•  Cubre más de 100 marcas diferentes, y más de 700 modelos de vehículos. 
•  Cubre las aplicaciones de vehículos ligeros y vehículos utiliatrios ligeros. 
•  Ofrece un embalaje adecuado para optimizar su almacenamiento. 
•  Facilita el montaje al mecánico (fuelles de nitrilo y abrazaderas ajustables). 

Referencias 
OBK10.001 : 304298 (Löbro), 23662 (Spidan), VKJP 01001 S (SKF), SVL001 (Depa) 
OBK10.002 : 304299 (Löbro), 25984 (Spidan), VKJP 01003 (SKF), SUL001 (Depa) 
OBK10.003 : VKJP 01000, VKJP 01000 S (SKF) 
OBK10.004 : 190972 (Löbro), 190972 (Spidan) 
OBK10.005 : 190964 (Löbro), 190964 (Spidan), VKJP 01013 (SKF) 
OBK10.006 : 190968 (Löbro), 190968 (Spidan)

Super kit
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