
Nova gama de 
kits universais 
A gama universal de kits que cobre mais de 50% dos veículos no 
parque de estacionamento da Europa actualmente.
É uma alternativa à peça padrão.

Características específicas 
•  Os produtos são feitoss de borracha 

nitrílica, que é mais flexível do que o material 
padrão usado em alguns produtos.

•  Coleiras adaptáveis para kits prontos 
para instalação, que abrangem diversas 
aplicações.

•  A gama universal de malas abrange mais de 
100 marcas de veículos diferentes.

Veículos cobertos 
Todos os tipos de veículos comerciais ligeiros e domésticos.

Principais marcas abrangidas
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Daf, DS, Fiat, 
Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Jeep, Kia, Lada, Land Rover, Man, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Renault Trucks, Seat, 
Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen...

Características técnicas 
Material: Nitrile, natural rubber compound; flexible, high-performance material 
allows for an easy installation. The boot’s flexibility enables it to cover a range of 
diameters, allowing the boot to cover many different applications.  

Características específicas dos componentes: Flexible and versatile boots, large 
and small adjustable collars, universal grease

Conteúdo do kit: 12 unidades (grande e pequena) e 12 pacotes de graxa universal
Material: Nitrilo
Dimensões: Diâmetro pequeno. 20,5 mm – diâmetro grande. 77mm - altura 132mm
Números de peças dos concorrentes: VKJP 01000, VKJP 01000 S
Benefícios do kit:

•  O kit OBK10.003 abrange as mesmas aplicações que o kit de inicialização 
universal OBK10.001, mas combina 12 kits em um super kit.

•  Abrange mais de 100 marcas de veículos e mais de 700 aplicações de 
modelos diferentes.

• Abrange aplicações em veículos leves
• Oferece embalagem adequada para armazenamento otimizado.
•  Permite fácil instalação para o técnico (produto em nitrilo e golas 
ajustáveis)

Números de peça dos concorrentes 
OBK10.001 : 304298 (Löbro), 23662 (Spidan), VKJP 01001 S (SKF), SVL001 (Depa) 
OBK10.002 : 304299 (Löbro), 25984 (Spidan), VKJP 01003 (SKF), SUL001 (Depa) 
OBK10.003 : VKJP 01000, VKJP 01000 S (SKF) 
OBK10.004 : 190972 (Löbro), 190972 (Spidan) 
OBK10.005 : 190964 (Löbro), 190964 (Spidan), VKJP 01013 (SKF) 
OBK10.006 : 190968 (Löbro), 190968 (Spidan)

Super kit
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