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CITROEN: Berlingo, C3 (I and Il), C5, C5 FL, C4, C4 B7, Numery
C3 Picasso, C4 Picasso, DS3, DS4, DS5, referencyjne OE
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JAK ROZPOZNAC ZESTAW LOZYSKA KOLA R159.44

Uszczelka enkodera ASB

F

Numer fabryczny zestawu
tozyska
SNR XGB40574

CZESTE PROBLEMY W ZESTAWIE R159.44
PROBLEMY Z HALASEM PODCZAS JAZDY | Z WIBRACJAMI

Mozliwa przyczyna
Nieprawidiowy montaz tozyska.

Nieosiowy montaz tozyska w zwrotnicy wigze sie z wysokim ryzkiem
uszkodzenia zewnetrznego pierscienia fozyska (zewnetrzna strona
pojazdu). To powoduje szybkie tuszczenie sie biezni (spowodowane
naciskiem kulek) (no. 1).

Montaz tozyska w odwrotng strone sprawia, ze ukfad pomiarowy ASB nie funkcjonuje poprawnie (np. lampka
ostrzegawcza ABS, ESP). Konieczny jest montaz nowego tozyska. Podczas montazu tozyska upewnij sie, ze
strona, po ktérej znajduje sie enkoder magnetyczny, jest skierowana do wnetrza pojazdu (tzn. w strone silnika/
skrzyni biegow).
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Enkoder magnetyczny znajduje sie po tej samej stronie tozyska co numer fabryczny J
zestawu

Luz w tozysku

Luz w tozysku moze by¢ spowodowany kilkoma réznymi

problemami, takimi jak stopniowe poluzowanie nakretki zabezpieczajgce;j
tozyska lub zastosowanie niewtasciwego momentu dokrecania nakretki
zabezpieczajgcej.

Oznakg luzu w tozysku sg przetarcia na powierzchni pierscieni
wewnetrznych (no. 2) oraz slady pozostawione na tylnej czesci

uszczelki przez element toczne.

Ponowny montaz uzywanego tozyska jest zabroniony.
Uszkodzenie enkodera magnetycznego moze wystapic, jesli
jakikolwiek magnes trwaly znajdzie si¢ zbyt blisko niego.

WYMIANA

Momenty dokrecania
* Nakretka zabezpieczajgca tozyska: 325 Nm
+ Kofa: ze stalowymi felgami 90 Nm , z alufelgami 100 Nm

DEMONTAZ

1) Zdemontuj przednie kota
Moment dokrecania podczas montazu: 90 Nm / 100 Nm

2) Zdejmij zawleczke (1)

3) Odkre¢ nakretki z potosi (2)
Moment dokrecania podczas montazu: 138 Nm

4) Odtacz koncéwke drazka kierowniczego

5) Odtacz sworzen wahacza dolnego od zwrotnicy

6) Zdemontuj mocowanie czujnika predkosci, a nastepnie czujnik
Moment dokrecania podczas montazu: 8 Nm
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7) Odtacz przewod od zacisku hamulcowego
8) Odkre¢ sruby jarzma hamulcowego i
zdemontuj zacisk hamulcowy (3)
Moment dokrecania podczas montazu: 138 Nm
9) Zdemontuj tarcze hamulcowe

10) Wywrzyj nacisk, aby zdemontowac¢ pé6tos(4)

11) Podnies i podeprzyj po6tos, tak aby nie
przeszkadzata

12) Zdemontuj sSrube dolnego mocowania

amortyzatora (5)
Moment dokrecania podczas montazu: 49 Nm

13) Zamontuj sciggacz: OE 0709

14) Delikatnie odtgcz zwrotnice przy pomocy prasy
(OE 0606-AY) i $ciagacza.

15) Zdemontuj amortyzator ze zwrotnicy
16) Zdemontuj zwrotnice
17) Zdemontuj pierscien Segera z tozyska kota

18) Umies¢ zwrotnice w imadle i uzyj separatora:
OE 0903.AE (6)

A Wyprasuj piaste ze zwrotnicy

19) Wywieraj nacisk tylko na tozysko, znajdujace sie
wewnatrz zwrotnicy

20) Zacisnij prase i separator

21) Wywrzyj nacisk, aby sciggna¢ tozysko przy
pomocy sciggacza
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MONTAZ
1) Uzyj prasy do wprasowania tozyska (1)
2) Zamontuj pierscien Segera

3) Uzyj Sciagacza do wprasowania piasty (2)

4) Zamontuj pozostate elementy w odwrotnej kolejnosci
niz podczas demontazu
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Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta i stosowac¢ odpowiednie narzedzia oraz
metody dotyczgce montazu. Upewnij sie, ze wszystkie elementy znajdujgce sie w zestawie, takie jak
nakretki, podktadki i pierscienie Segera zostaty wymienione.

Przestrzegaj zalecen producenta dotyczgcych montazu i stosuj odpowiednie momenty dokrecania.
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- dostep do naszego katalogu
‘L online.
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Tre$¢ tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet czesciowe, jest zabronione bez pisemnejzgody redakcii.
Pomimo starannosci w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN SNR nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy i pominiecia, kére moga
spowodowac straty lub szkody bezposrednie lub posrednie, wynikajgce z ich wykorzystania.
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