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ROZNE RODZAJE NAPINACZY
HYDRAULICZNYCH

OPIS

Napinacze hydrauliczne firmy NTN to metalowe sitowniki, sktadajgce sie z ttoczyska, uszczelnien, sprezyn i
oleju, odporne na duze wahania temperatur.

Napinacz reguluje napiecie paska jedynie po zdjeciu trzpienia blokujgcego.

Chociaz napinacze hydrauliczne w uktadach pasowych bardzo réznig sie wygladem, wszystkie funkcjonujg w
bardzo podobny sposaéb.

ZALETY NAPINACZA HYDRAULICZNEGO

Doskonata regulacja napiecia paska - Amortyzacja drgan — Odpornosé na wahania temperatury — Dtuzszy
okres uzytkowania — Redukcja hatasu Gtéwng zaletg zastosowania napinacza hydraulicznego jest jego
zdolnos¢ do szybkiego niwelowania zmian napiecia paska ze wzgledu na temperature silnika. Kiedy silnik sie
rozgrzewa, pasek ulega naprezeniu. Napinacz hydrauliczny niweluje to automatycznie, zapewniajgc
optymalne napiecie, uniemozliwiajgce nieprawidtowg prace ukfadu oraz awarie silnika.

ZIMNO GORACO

Dostosowanie napiecia
przez napinacz hydrauliczry
zaleinie od temperatury w
jakiej pracuje silnik
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CZESTE PROBLEMY

Mechanik odbezpiecza napinacz hydrauliczny przed zmontowaniem
kompletnego uktadu rozrzgdu Ilub jesli stwierdza, ze nalezy
zdemontowaé pasek ze wzgledu na nieprawidtowe zsynchronizowanie
punktéw odniesienia uktadu rozrzadu. Jezeli trzpien zostat
zdemontowany przed zamontowaniem paska, wywierany jest nacisk na
ramie napinacza, co uniemozliwia prawidtowe zamontowanie paska.

ZALECENIA

Jezeli trzpien zostat zdemontowany w nieodpowiednim
momencie, napinacz hydrauliczny nalezy poddaé nastepujgcej
operacji:

- Ustaw napinacz hydrauliczny w pozycji pionowej (dzieki temu
olej znajdzie sie na dnie napinacza)

- Za pomocg prasy (maksymalna sita nacisku to 980kg) powoli
wcisnij trzpien napinacza, aby znalazt sie w poczatkowej
pozycji (operacja powinna trwac¢ ok 3 minuty).

- - Natéz zawleczke

- - Zwolnij prase
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Nigdy nie nalezy umieszczaé¢ napinacza hydraulicznego w pozycji poziomej w imadle: dcﬁ
komory wysokiego cis$nienia dostaje sie powietrze, co doprowadza do nieprawidiowego
ttumienia drgan paska, a w efekcie przedwczesnego zuzycia uktadu, mogacego
doprowadzi¢ do awarii silnika.
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ﬁo lecenia [+
Les tendeurs hydrauliques sont des pieces d’'usure soumises a des contraintes toujours plue,-r
importantes. NTN Europe préconise fortement de les changer systématiquement lors d’'un
montage d’une distribution moteur. Un galet grippé ou défectueux peut engendrer une usure

ou une casse de la courroie.

Leur remplacement doit étre fait simultanément avec la courroie de distribution et réalisé par
un professionnel pour respecter les recommandations du constructeur ainsi que les couples
de serrage indiqués.

Qnsulter les applications véhicules sur notre catalogue : e-shop /

Zeskanuj kod QR, aby I POSTEPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI Zeskanuj kod

uzyskaé dostep do naszego QR, aby uzyska¢ dostep PRODUCENTA POJAZDU.

katalogu online.
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©NTN-SNR ROULEMENTS Tres$¢é tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet cze$ciowe, jest
zabronione bez pisemnej zgody redakcji. Pomimo staranno$ci w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN-SNR nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za btedy lub pominiecia, ktére moga spowodowa¢ straty lub szkody bezposrednie lub posrednie wynikajgce z ich
wykorzystania.
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